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超声波流量计的数字化创新 – SITRANS FS230

性能一流的通用型产品



数字化您的生产力

过程工业很少经历变革，企业想要保持

盈利、从竞争中脱颖而出可谓挑战重

重。为此，您需要一套高性能仪表解决

方案，最大限度提高过程效率的同时减

少运营费用。

西门子在超声波流量测量领域拥有着几

十年的丰富经验，并且成功开发出了一

套面向几乎所有液体应用的先进、实用

型解决方案：SITRANS FS230。

FS230 是全球首批数字夹装式超声波流

量计之一，其采用数字信号处理技术，

能够为您带来处于市场领先水平的精

度、抗扰性和可靠性。

FS230 拥有无与伦比的数据更新速度、卓

越的用户友好性以及各种各样的定制选

项，能够简化和优化您的日常操作，从而

以最低的成本保证最高的测量质量。

西门子拥有全天候的全球仪表和自动

化专家网络，选择西门子作为您的首

选技术合作伙伴，我们保证您将获

得全方位的系统集成  与技术服务。 

西门子是全球领先的一站式供应商，致

力于设计和制造面向所有工业领域的自

动化产品。

使用 SITRANS FS230，超声波流量测量

将变得前所未有的简单，更具创新性。
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西门子是使用兰姆波传感器进行流量测量

的先驱者。我们的 WideBeam® 时差法技

术可降低对液体变化的敏感性，从而提高

精度。

欢迎观看 

超声波测量的

工作原理。
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数字化是过程工业提高竞争

力的最有效途径之一，借此

可以做出前所未有的明智决

策：快速、有说服力，以事

实为根据。这为整个生命周

期的系统工厂优化提供了新

的可能途径。作为数字化领

域经验丰富的合作伙伴和先

锋，西门子定将能够为您提

供支持。

今天的数字化革命正引领过程工业进入一个

令人兴奋的新天地。提高制造灵活性和效率

的同时保证质量，数字化可助力公司缩短上

市时间并获得竞争优势。

智能设备和系统产生的数据通常很有价值，

可帮助客户提高过程透明度，做出更为明智

的决策。如果对这类丰富信息加以适当利

用，可以最大限度地提高工厂的效率、更快

地响应客户需求并提高您的利润。

西门子率先开创了全集成自动化等概念，堪

称推动制造业向数字化发展的有力引领者。

我们拥有丰富的经验、专有技术和集成解决

方案组合，可有效促进整个价值链 的性能提

升 - 例如最基础的现场级数字化 过程仪表。

未来属于数字化 – 
更快地做出更明智的决策
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保持完美连接

这款流量计提供有  U S B  端口，同时具备

SIMATIC PDM 兼容性，方便通过任何 PC 访问

所有调试和运行数据，而且不会中断您的过

程。FS230 可以通过 HART 或 Modbus 通信

直接集成到任何过程控制系统中，从而实现

全厂自动化和优化。

数字化可助力过程工业缩短上市时间并减少能源和资源消耗。选择智能仪表

（例如 SITRANS FS230），加入数字化革命。

关于西门子数

字化解决方案

的更多信息。

最大限度地减少误差和提高稳定性

SITRANS FS230 是市场上首批数字外夹式超

声波流量计之一，可在测量过程中尽早将信

号数字化，从而实现高信噪比、提高测量精

度并降低对电磁噪声的敏感性。因此，它符

合全球最严格 的机电兼容性 (EMC) 标准。

从数字传感器接口到变送器以及 PLC 的更新速

率高达 100 Hz，这使得 FS230 可以检测到极

小而快速的流量 变化（通常经过模拟设备的

平均处理）。此外，在如此高速的更新速率支

持下，还可以使用较小的标定装置以及使用小

体积管进行标定。

未来属于数字化 – 
更快地做出更明智的决策
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SITRANS FST030 - 
通用型顶级产品

使用简便

大屏全图形显示器带来轻松操作体验。直观的导

航、内置的管道组态菜单、再搭配多个设置向

导，在初始阶段即可为您提供 全面支持。

完全可自定义

充分利用各种可编程 I/O、通信、Ex 认证和 
NAMUR 选项 - 同时组态您的报警、3 个累
加器和多达 6 个不同的视图。

闪存服务

畅享 SensorFlash® 的创新优势。除了存储所有设置、
校准数据和证书之外，它还提供全面的审计跟踪及快速

信息传输，从而实现更有效的服务和更短的停机时间。

SITRANS FST030 变送器旨在提供市场领先的精度和数据更新

速度，同时确保无与伦比的抗扰性和易用性。FST030 基于数

字平台并由强大的 测量算法驱动，展现出各种各样的创新特

性，可助您提高运行效率。

独具高精度和可靠性

变送器的核心是用于快速可靠处理信号的 PerformancePLUSTM 

算法以及数字传感器链路 (DSL)，其可在最初的测量阶段对超

声波信号进行数字化处理，从而实现高信噪比。

结果：流速精度高达  0.5％  至  1％，可重复性为  0.25％

（符合  ISO 11631 标准），同时兼具超稳定零点和高过 

程抗扰性。

FST030 的 100 Hz 数据刷新率可为您带来极致的诊断和错误

处理效率，同时智能管道组态菜单可优化传感器放置，并有效

地补偿各种应用条件（包括流量剖面异常）。
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SITRANS FST030 墙装式变送器

组态 墙装式外壳，单通道或双通道

通信 HART 7.5 或 Modbus；与 SIMATIC PDM 兼容

材料 铝

外壳压力等级 IP66/67，NEMA 4X

I/O 最多 6 个通道（可以组合模拟量、继电器或数字量输出和输入 + RTD）

显示屏 全图形显示屏，240 x 160 像素

电源 24 至 90 V DC，100 至 240 V AC（通用电源）

独特的支持工具和定制

SITRANS FST030 在安装、调试和日常操作的

每个阶段都具备用户友好性和客户定制性。

借助 SensorFlash® microSD 卡，可以直接从 

PC 或通过变送器的 USB 端口访问所有产品数

据、证书、操作说明和审计跟踪，而且还可以

轻松地在设备之间传输设置数据。

图形界面具有直观的菜单导航功能，支持在同

一画面中显示多达 6 个用户可配置的参数，并

且配备了一套全面的诊断工具，可提高监控能

力并简化操作。

此外，FST030 还带给您：

• 仅 10 W 的低功耗，提高了能源效率

• 易于访问的 USB 用户接口，以便实现快速维

修并最大限度缩短停机时间

• 符合现行机电兼容性 (EMC) 标准

• 来自西门子专家的可选调试包和其他服务包

（可直接从 PIA 生命周期门户网站订购）

快速响应时间

一流的 100 Hz 数据更新速

率可助您提升测量精度和

可靠性，从而实现快速检

测并响应流量过程中的最

微小变化。 
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通过将独创的 SITRANS FST030 变送器与可靠的 SITRANS 

FSS200 传感器完美结合，西门子成功打造了这套品质超凡的

外夹式超声波流量解决方案：SITRANS FS230。FS230 不但

实现了可观的成本节省，同时依然能够保持较高水平的精度

和可靠性，确保过程以最高效率运行。

为了尽可能广泛适应各种应用和挑战，西门子提供了 3 种不

同类型、多种尺寸的外夹式超声波传感器：WideBeam®（高

精度）、通用和高温。

WideBeam® 优势

西门子拥有 WideBeam® 时差法传感器技术，可提高信号检

测。这项技术利用管道的谐振频率通过流动的液体传输超声

波（管壁用作波导管），从而提高测量精度。

WideBeam® 会产生一种特别强烈的聚焦信号，可以优化信噪

比，降低对温度变化、密度或粘度的敏感性，并抵抗声波发

散的影响。

杰出的性能，可观的成本节省。拥有 
SITRANS FS230，不再需要为了成本
而放弃产品性能。

8



SITRANS FSS200 传感器 WideBeam® 通用 高温

安装（架构） 外夹式

介质 导电液体和非导电液体

管道尺寸 12.7 mm 至 10 m（0.5" 至 394"）

传感器材质 尺寸 C/D - 聚醚酰亚胺，不锈钢 
尺寸 A/B - 聚醚酰亚胺，不锈
钢，铝（可选）

尺寸 C/D/E - 聚醚酰亚胺，不锈钢 
尺寸 A/B - 聚醚酰亚胺，不锈
钢，铝（可选）

不锈钢

温度范围 -40 到 120 ºC（-40 到 250 ºF） -40 到 120 ºC（-40 到 250 ºF） -40 到 230 ºC（-40 到 450 ºF）

管线材质 钢和碳钢 大多数非钢 钢和非钢

高精度，低维护

SITRANS FS230 流量系统不仅具有市场领先的液体流速精度

（0.5 到 1％），还能够处理包含高达 12％ 曝气或悬浮固体

的应用，而且不会导致性能显著下降。典型应用包括废水处

理、造纸和许多涉及混合的过程。

与大多数其他流量测量技术不同，FS230 可降低您的拥有成

本，因为传感器从不接触介质，没有移动部件，并且可以轻

松地安装在尺寸长达 10 m (394") 的管道上，而不会造成任

何流量停输。因此，FS230 堪称现有管道流量测量以及腐蚀

性、有毒或高压液体流量测量的理想之选。

此外，SITRANS FS230 还将为您带来：

• 高量程比，以确保在较宽流速范围内的测量一致性

• 双通道选项，特别适合在几何形状不太理想的管道环境条

件下提高测量精度

• 双向流量功能，无需安装多个流量计或用户干预

• 零压降，降低能源消耗的同时最大限度减少泵送系统的

阻力

欢迎观看

简单的安

装过程。

SITRANS FSS200 外夹式超声波传感器易于安
装，由于不会与介质接触，几乎不需要维护。
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业务建立在信任的基础之上

成功的合作伙伴关系体现在诸多方面。随时待命、即使

在最艰难的情况下也能提供支持、适应不断变化的优先

事项。

SITRANS FS230 可以轻松适应跨
越过程工业的许多液体应用  - 从
废水处理到水力发电。
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优化能源效率 - HVAC 和电力

SITRANS FS230 采用坚固设计和创新工程组态，即使在低流

速的应用中也能提供精确测量。通过使用管道组态菜单或应

用双路功能，可以进一步优化 FS230，从而提高复杂管道组

态中的性能。

SITRANS FS230 的主要应用领域包括：

• 区域供暖和制冷

• 热水和冷冻水分计量

• 冷凝水

• 蓄热和湖源冷却

• 冷却液

• 水力发电

• 水渠

• 核供水

降低成本变得简单 - 水和废水

通用 SITRANS FS230 可以安装在任何尺寸和材质的管道上。

其精确的非侵入式体积测量有助于减少水资源浪费，更好地

遵守严格的法规，同时也可以显著节省成本。非侵入式传感

器使安装变得简单，不需要更换管道或管道停输。

SITRANS FS230 的主要应用领域包括：

• 生水和饮用水

• 低流量化工定量给料

• 原污水和污水

• 混合液和污泥

• 能源监测

• 计费

• 工厂检测和测量

内置灵活性，适应各行各业

保持质量控制，将操作和使用成本降至最低，保护公共安全。液体流量测量始终扮演着

各种各样的关键角色 – SITRANS FS230 能够灵活应对各行各业所面临的挑战，包括水和

废水、HVAC 和电力、食品和饮料、制药、化工、采矿以及纸浆和造纸。
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联系我们：

twitter.com/siemenssensors 
facebook.com/siemenssensors 
youtube.com/siemens

实现一切关键测量：

siemens.com/processinstrumentation

西门子过程仪表为您 的自动化系统提供一流

的测量和无缝集成。我们是一家面向流量、物

位、压力、温度、称重、定位器等的全方位解

决方案提供商。


