


SIMOTION OPC UA 通讯测试
硬件平台：SIMOTION D 445-2DP/PN V5.2
软件平台：SIMOTION SCOUT V5.2
一、 SIMOTION配置步骤
1.在SIMOTION项目中为X127创建新网络，并激活OPC UA.
[image: C:\Users\z003dnyc\Desktop\OPC UA\1.png]
[image: C:\Users\z003dnyc\Desktop\OPC UA\2.png]
在项目中新建测试变量：
[image: C:\Users\z003dnyc\Desktop\OPC UA\4.png]


2. SCOUT项目下载后，将证书文件复制到SIMOSIM项目文件如下目录：
\USER\SIMOTION\HMICFG\certstore\OPCUACerts
[image: ]
3.在SIMOTION WEB SERVER中设置登录用户名和密码(默认simotion, simotion)，并激活X127接口的OPC UA:
[image: ]

二、使用OPC SCOUT进行通讯测试
1. 在OPC SCOUT 中添加新的SERVER,配置上图中使用的SIMOTION 端口IP地址及端口号，测试结果如下：
[image: ]


注意：
务必需要按照以上步骤操作。
如果测试通讯不成功，需要在Web Server中重新取消激活然后再次激活X127接口的OPC UA功能即可；
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