
Q：S7-1500自动化系统中用于 PROFIBUS通信的 CM1542-5和CP1542-5

有什么区别？

CM1542-5 和 CP1542-5 都可以将 S7-1500 站连接到 PROFIBUS 现场总线系统，二者之间的功

能特性有一些差异。首先看一下支持的通信功能：

支持的通信功能 DP 主站 DP 从站 FDL PG 通信 HMI 通信 S7 通信 数据记录路由

CM1542-5 √ √ √ √ √ √ √

CP1542-5 √ √ — √ √ √ —
表一 通信功能

除了支持的通信功能有差异外，在相同功能上的组态限制也有一些差别：

1、 DP 主站模式下，CM1542-5 和 CP1542-5 能够连接 DP 从站数量和输入输出地址区域不同

特性 说明/值
可运行的 DP 从站的最大数量 125
所有 DP 从站的输入区域最大大小 8 KByte
所有 DP 从站的输出区域最大大小 8 KByte
每个 DP 从站的最大输入数量 244 Byte
每个 DP 从站的最大输出数量 244 Byte
模块一致区域的最大大小 128 Byte

表二 CM1542-5 DP 主站模式的特性数据

特性 说明/值
可运行的 DP 从站的最大数量 32
所有 DP 从站的输入区域最大大小 2 KByte
所有 DP 从站的输出区域最大大小 2 KByte
每个 DP 从站的最大输入数量 244 Byte
每个 DP 从站的最大输出数量 244 Byte
模块一致区域的最大大小 128 Byte

表三 CP1542-5 DP 主站模式的特性数据

2、运行 S7 连接时，CM1542-5 和 CP1542-5 的连接数量不同

特性 说明/值

通过 PROFIBUS 的 S7 连接数目
可运行的总数：最多 48

该值取决于正在使用的 S7-1500 CPU
表四 CM1542-5 S7 连接的特性

特性 说明/值

通过 PROFIBUS 的 S7 连接数目
可运行的总数：最多 16

该值取决于正在使用的 S7-1500 CPU
表四 CP1542-5 S7 连接的特性

关于两个模块的详细技术参数，请参考相关设备手册。
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