博途V12软件常见操作续-赵根海
1、硬件组态
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2、CP343 IP地址配置
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3、添加触摸屏
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触摸屏IP地址配置
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保存编译项目；
4、打开仿真器下载程序
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5、在线监控程序（CPU要选择运行模式才行）
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6、触摸屏的仿真

M0.3为0时，圆为红色；M0.3为1时，圆为绿色；证明仿真成功；
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