关于控制设备的技术要求2020-4-14
驱动电机类型不限，技术条件如下：

1. 工作型式：顺、逆方向摆动，

2. 摆动角度：双向135度；

3. 包含启停在内旋转135度用时小于20 ms。
4. 力矩：启动力矩大于10 Nm；
5. 位置控制精度
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