WinCC flexible 2008程序文件移植到TIA Portal V13程序文件方法
第一步：将原WinCC flexible 2008的程序文件转换为WinCC flexible 2008 sp3的程序文件。
1.
使用WinCC flexible 2008 sp4,打开原WinCC flexible 2008的程序。
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会提示版本不对，选择确定打开。
2.
使用WinCC flexible 2008 sp4，保存为版本WinCC flexible 2008 sp3.
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        下拉菜单---项目---另存为版本
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        选择WinCC flexible 2008 sp3-----保存
第二步：打开并设置TIA Portal V13。（仅第一次使用需要设置）
打开TIA Portal V13
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        选择---项目视图
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下拉菜单---选项---设置
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在设置---可视化---调整画面大小---如图选择
第三步：使用TIA Portal V13移植WinCC flexible 2008 sp3的程序文件。
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下拉菜单---项目---移植项目
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选择填写项目名称---目标路径---移植,完成。
备注：移植后的组态画面、文字需要调整。
