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如何通过 STEP7 软件配置 S120
的环网通信
S120，MRP，STEP7

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/109481574
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1 概述
为了提升 PROFINET 的可用性，可以设置一个环形拓朴的 PROFINET 网络结

构（媒体冗余协议 MRP）。 如果环形拓朴结构上的某个位置中断，设备之间的

数据传送路径就会自动重新配置，从而保证设备通信不会中断。

建立一个带媒体冗余协议（MRP）的环形拓扑结构时，需要设置一台设备比如

SCLANCE 交换机或者用 PLC 当作冗余管理器，即线性拓扑结构通过

SCALANCE 交换机或者 PLC 的 2 个端口形成环形拓扑，该管理器会监控管理

PROFINET 环形结构中的数据报文，连接的所有其他 PROFINET 节点均为冗余

客户端。

媒体冗余协议（MRP）规定了标准的媒体冗余方式，在该冗余中，每个环形拓

扑结构上可以最多接入 50 个设备。 出现断线故障时，数据传送可能会出现短暂

的中断（最大 200ms），随后切换到冗余数据传送。

支持环网功能（MRP）的 S120 设备如图 1-1 所示。

图 1-1 支持 MRP 功能的 S120 版本和类型

2 冗余环网连接配置

2.1 本文使用的软硬件

使用的软件及硬件如表 2-1 所示。

序号 使用的软硬件 说明

1 STEP7 5.5 SP4 PLC 调试软件

2 S7 315-2PN/DP V3.2 IP = 192.168.1.52

3 CU320-2PN V4.6 IP = 192.168.1.104 设备名=cu320-2pn1

4 CU320-2PN V4.7 IP = 192.168.1.105 设备名=cu320-2pn2

5 SCALANCE X204 IRT IP = 192.168.1.30 设备名=scalance-x204irt

表 2-1 使用的软硬件

2.2 冗余环网连接配置步骤

冗余环网连接配置步骤如表 2-2 所示。

序号 说     明
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1.  首先创建一个 STEP7 项目:

插入 S7-300 PLC 站点：
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2.  插入导轨和 CPU：

选择 CPU：



Unrestricted 6

C
op

yr
ig

ht
ã

Si
em

en
s

AG
C

op
yr

ig
ht

ye
ar

Al
lr

ig
ht

s
re

se
rv

ed

3.  创建 CPU 的网络并设置 IP地址：

4.  配置 S120 并且分配 IP地址和设备名称：
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5.  配置 SCALANCE 交换机并且分配 IP 地址和设备名称：

6.  在 PROFINET 网络上点击右键，选择“PROFINET IO Domain

Management”：
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7.  在 MRP Domain 中设置环网设备的身份（管理器或者客户端），可以使用

PLC 做管理器也可以使用 SCALANCE 交换机做管理器，其他设备为客户

端：

8.  由于环网中断时需要一定的时间做网络的重构，因此需要配置 PN网络的

监控时间，分别设置三个站点的看门狗时间为 200ms，如下图所示：
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9.  随后下载程序，然后把网络连接成环即可，在线可以监控到环网的状态。

注意，在没有配置并且下载完成之前不可以把网络连接成环形拓扑：

如果拔掉一根环网中的网线，可以观察到环网的状态变成开环，但是通信

不中断，也没有报错：

表 2-2 冗余环网连接配置步骤
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