1、建立一个PG/PC的项目：
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2、双击PG/PC，打开Properties,开始设置：
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3、进入Interfaces菜单，新建一个接口：
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4、进入Assignment进行如下设置：
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5、单击Assign，MPI interface 被分配，要Acive:
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6、最终出现如下的界面，PG/PC的图标改变：
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7、如果你的项目中带611U驱动的话，便可以直接从MPI口进入DP从站进行参数设置了，如下图所示：
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