USB-RS232转换器 使用说明

1、 RS232接口（J1）

	引脚
	信号
	CP2101方向
	描述名

	1
	CD
	不用
	载波检测

	2
	RXD
	输入
	接收数据

	3
	TXD
	输出
	发送数据

	4
	DTR
	输出
	数据终端准备好

	5
	GND
	
	信号地

	6
	DSR
	输入
	通讯设备准备好

	7
	RTS
	输出
	请求发送

	8
	CTS
	输入
	允许发送

	9
	RI
	不用
	响铃指示器


印制板上有两个可供用户选择RS232控制方式的跳线，使用定义如下：

1、J5的Pin1,Pin2短接，J8的Pin1,Pin2短接时使用DSR。

       J5的Pin2,Pin3短接，J8的Pin2,Pin3短接时使用CTS。

    2、J6的Pin1,Pin2短接，J7的Pin2,Pin3短接时使用RTS。

       J6的Pin2,Pin3短接，J7的Pin1,Pin2短接时使用DTR。

3、RS232与PC机的连接使用连端都是孔的交叉线。

2、 USB接口（J3）

	引脚
	描述名

	1
	VBUS

	2
	D-

	3
	D+

	4
	GND


