	LW400-LW450双变频双电机卧式螺旋离心机
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　　卧式螺旋卸料沉降离心机(简称卧螺离心机) 是利用离心沉降原理分离悬浮液的设备。对固相颗粒当量直径=3um、重量浓度比：10％或体积浓度比=70％、液固比重差：0.05g／cm3的各种悬浮液均适合采用该类离心机进行液固分离或颗粒分级。
本公司生产的卧螺离心机有LW-250、LW-350、LW-430、LW-450、LW-500、LW -550等六大系列十一种规格，在转子结构上分为并流、逆流、复合螺旋、双向挤压等形式，在用途上则有浓缩、脱水、分级、浓缩脱水一体等机型，因此可广泛适用于化工、轻工、制药、食品、环保等行业。
　　本公司还能按用户的特殊需要，承接设备选型和设计制造。 欢迎用户携带物料来本公司进行小样和中试试验。

产品特点:
A、转鼓，大小端盖等主要零部件用耐蚀不锈钢制造。
B、螺旋推进器可喷涂耐磨合金或镶焊硬质合金片。
C、在工作转速下实施了整机动平衡制造工艺，精度达G2.5
D、有多种圆锥转鼓角度采用单锥角度及双锥角结构。
E、可调配离心机在不同的物料工况下 ，转鼓和螺旋的转速，包括转鼓、螺旋的差转速。
F、可根据用户的需要选型、试验和制造。
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产品结构原理图: 
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驱动组合:
我公司针对具体的使用背景和要求，开发了多种离心机转鼓和螺旋推进器的组合方式： 
　　1、采用两个交流变频电机+两个变频器分别驱动转鼓和螺旋，通过调节副电机转速调整差转速。另增加差转速自动控制功能； 

[image: image4.jpg]L2 R H TSR




　　2、采用一个交流变频电机+变频器驱动转鼓，一个带独立液压泵的液压马达(变频) 驱动螺旋，通过调节液压泵的流量调整差转速。 差转速可根据推料负载自动反馈调节。
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应用领域:
　　下面所列举的各种物料只是部分用途，各种新用途正在不断增加。对于特定的物料需要通过试验或类比，才能确定相应离心机的型号和技术参数。

 

固液分离 
污泥脱水 
粒度分级 
液相澄清 
聚氯乙烯树脂

电厂污泥

钛白粉

大豆蛋白

亚硫酸铵

印染污泥

高岭土

花生蛋白

碳酸钡。

造纸污泥

淀粉

果汁

碳酸锶

天然气脱硫污泥

钻井泥桨

饮料

辛德粉

电石污泥

煤粉浮选

植物油

硫酸钡

纤维板污泥

水晶石浮选

柠檬酸

硫酸钙

钻井泥桨

硅藻土

废油净化

淀粉

氯二泥

石膏

洗涤水净化

洒精废液

汽车污泥

铝土矿

桔汁

PTA 

活性污泥

瓷土

氯二泥

血粉

石膏桨

矿石

明矾污泥

 

 
  主要技术参数
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注：实际生产能力与物料性质和分离要求有关。 




