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dt = 768ms; dv = 35.29%; @ = 546ms, 35.39%
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红色，KK148，滤波后速度实际值；
品红色，KK091，未经处理的速度实际值；
蓝色，速度给定值。
上图调整时间比例后的图形如下
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dt = 768ms; dv = 35.29%; @ = 546ms, 35.39%
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