                                       DNC Machine的安装和配置

一.DNC Machine简介

DNC Machine是用于Sinumerik 810D/840D/840Di的单机版NC数据传送软件。它只适用于使用PCU50的Sinumerik 810D/840D/840Di（它的早期版本是SinDNC，可安装在MMC103上）。

· 浏览网络目录中的NC数据/程序
· 设置浏览过滤
· 选择和下载单个或多个NC数据文件（NC程序，工件等）到SINUMERIK
· 设置默认目录或选择特定目录

· 选择删除网络中的NC数据

· 浏览SINUMERIK上的NC数据/程序（工件，主程序，子程序，循环等）
· 选择和上载单个或多个NC数据文件
· 自动程序装载
· 选择和删除SINUMERIK上的NC数据
· 设置使用者访问权限

· 历史记录

· 语言English, French, German, Italian and Spanish
DNC Machine V2.0已有中文版（注意保留授权证书上的License Key）

版本历史信息：

SinDNC V2.0 / V3.0 / V4.0 / V4.1 / V5.1

DNC Machine V1.0 /  V1.1

二.DNC Machine软件内容

DNC Machine以光盘的形式供货，光盘内容如下：
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其中

ADOBE



阅读PDF的阅读器Adobe Reader

DNC-MACHINE1.0


DNC Machine软件，版本1.0

DNC-MACHINE1.1


DNC Machine软件，版本1.1

DOCU




DNC Machine的资料（DocOnCD包含此手册）

SINDNC30



早期版本的软件SinDNC V3.0

SINDNC51



早期版本的软件SinDNC V5.1

WINSOCK2



WinSock是Windows Sockets的缩写，
                              它作为Windows和TCP/IP之间的接口。它运   

                              行于Windows3.x,Windows for Workgroups
                              Windows NT和Windows 95下。
LICENSECONDITIONS.PDF
英文版软件授权说明

LIZENZBEDINGUNGEN.PDF
德文版软件授权说明

NETWORK.PDF


英文版网络配置说明

NETZWERK.PDF


德文版网络配置说明

README.PDF


英文版Readme.pdf

LIESMICH.PDF


德文版Readme.pdf

本文涉及的安装和配置均是针对PCU50，如果要在MMC103上安装SinDNC或DNC Machine请参考光盘上附带的资料。

三.DNC Machine对硬件和软件的要求

1. DNC Machine对硬件的要求

对于MMC103

硬盘上至少有30 MB空间

PCI / ISA 适配器

网卡，推荐 ISA 卡： 3COM Etherlink III (3C509B) Combo

          推荐 PCI 卡: 3COM Etherlink III (3C905C-TX-M), INTEL Pro 10/100S
对于PCU50/70


硬盘上至少有30 MB空间
2. DNC Machine对软件的要求

对于MMC103


Windows 95


MMC 软件版本4.4或更高

网卡的驱动程序
对于PCU50/70


Windows NT 4.0 或 Windows XP


HMI Advanced 软件版本6或更高

网卡的驱动程序 (早期版本)

四.安装

1.PCU50上电，并进入 Windows XP

2.拷贝DNC Machine软件到PCU50

   拷贝有多种途径：软盘，U盘，移动硬盘，网络等。

   注意：一定确认使用的软盘，U盘，移动硬盘，计算机没有病毒！

   建议：拷贝到D盘。

3.点击Setup.exe开始安装。如果是早期版本的PCU，安装DNC Machine前会先安装DCOM95，安装完成并重启后，再安装DNC Machine.(即需要运行setup.exe两次 )
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4.点击Next
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5.输入用户名和公司名，并点击Next
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6.不要修改安装目录，直接点击Next
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7.点击Next
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8.上图中的数字是激活DNC Machine的软键序号，点击Next
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9.上图中的文字是激活DNC Machine的软键上显示的文本，点击Next
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10.点击Finish，安装完成。

11.修改配置文件，使其在中文显示界面中可用。

     找到F:\add_on\language目录，拷贝re_uk.ini粘贴成re_ch.ini

五.配置DNC Machine

1.运行HMI Advanced，按区域选择键[image: image9.png]


，按扩展键[image: image10.png]



[image: image11.jpg]\SYF.DIR
0STORE1.SYF

% Channel reset

Program aborted

diuee M Fiasion Dtog0
x 100000 0.000
v 0000 mm o000
z 0000 mm o000
200000 o000
100000 o000
MDI SYFAOSTORE1.SYF Feedrate [mm/min]
GExave Y Act. 0.000 1200 %
armics 21
G1X108F5801 Set 500.000
-cof=
m.
, «
erosblted oot
, ‘
L —
>
ONC [ Custon Croles BT





2.按”DNC”键
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3.做配置之前有具有修改配置的权限，有两种途径可以有权修改配置：

   ⑴输入机床制造厂商级别的密码SUNRISE

   ⑵输入DNC Machine的用户名和密码

       默认的管理员级：用户名：DNC    密码：DNC
4.首先，可根据设置用户的访问权限
   可以为不同的机床使用者设置不同的用户名、密码及访问权限。
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5. DNC Machine功能配置，点击Properties

设置Properties 1
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	设定项
	说明
	举例

	Read path in theDNC file system
	文件系统管理（File system management）的显示目录（按File system management键后显示的目录），最多可输入4个目录，用分号隔开，默认第一个路径。
	f:\nc\read 或\\Hello\temp4;\\hello\temp5

	Write path in the DNC file system
	MMC/PCU数据管理(MMC/PCU data management)的目标路径(按MMC/PCU data manag.键,按Transfer to…键后显示的目录)，最多可输入4个目录，用分号隔开，默认第一个路径。
	 

	Legal MMC directories
	只有合法的MMC/PCU目录在MMC/PCU数据管理(MMC/PCU data management)目录结构中显示.例如

ARC是系列备份的目录(F:\dh\arc.dir)

CST是标准循环的目录(F:\dh\cst.dir)

CUS是用户循环的目录(F:\dh\cus.dir)

DEF是变量/宏定义目录(F:\dh\def.dir)

MPF是主程序目录(F:\dh\mpf.dir)

SPF是子程序目录(F:\dh\spf.dir)

WKS是工件目录(F:\dh\wks.dir)

等等……
	 

	Legal DNC extensions
	只有带指定文件扩展名的文件可以显示，如此处输入MPF,则在File system manag.画面中只能显示带MPF后缀名的文件。
	 

	Overwriting in MMC possible
	数据传送过程中，MMC/PCU数据管理(MMC/PCU data management)上的数据是否可被覆盖
	0 - No      1 - Yes

	You are allowed to change the read path
	操作者是否可浏览DNC文件系统上读取目录(read path in the DNC file system)以外的其它目录?
	0 - No      1 - Yes

	Overwriting in DNC possible
	文件系统中的文件是否可被覆盖
	0 - No      1 - Yes

	You are allowed to change the write path
	操作者是否可浏览DNC文件系统上写目录(write path in the DNC file system)以外的其它目录?
	

	End of line in the file system
	 传送到文件系统后，文件中每行结束使用CFLF还是LF(没有回车)
	 0 - CRLF 1 - LF

	Internal path
	是否使用内部路径?如果使用则在文件头有：%_N_ABC_MPF

;$PATH=/_N_MPF_DIR
	0-不考虑                1-一个内部路径   2-所有内部路径

	Conversion of a DNC type to an MMC type and MMC default directory
	文件传送时,文件类型转换设置
	如TXT与MPF之间的转换


设置Properties 2
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	设定项
	说明
	举例

	Upload to the NCU is enabled
	是否可装载到NCU?
	0- No                     1-Yes

	Default target for manual upload and automatic import
	手动或自动装载时的默认目的地
	 

	User can change manual transfer target
	用户可以选择手动传送的目的地
	

	NCU name
	NCU名称
	 

	Read path for autom. import
	自动装载的读取路径
	 

	Interval for autoam. import
	自动装载的时间间隔
	0 - 没有自动装载      非0-间隔，分钟

	Refresh cycle
	文件系统,MMC/PCU屏幕刷新时间
	0 - 不刷新            1-65秒

	Trace level
	如果激活Trace,程序信息会自动记录，F:\add_on\error
	0 - 没有trace         1 - 最小trace           2 - 最大trace

	Default language
	默认语言
	默认英语

	Length of log file
	记录文件的长度
	500-65535字节
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